
VWR® PCR WORKSTATION 
PRO

Effektive 
Dekontamination

Geräumige Konstruktion 
für entspanntes Arbeiten

Arbeitssicherheit

Ideal für die PCR-Probenvorbereitung – jetzt auch 
mit 3-Stufen-HEPA-Filter!

Doppelter Schutz durch Dekontami na tion von Luft 
und Arbeitsfläche und großzügiges Raumangebot 
für entspanntes Arbeiten. 
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Übersichtliches Bedienfeld mit Display. 
Optionale Anzeige der UV-Röhren- und 
Filter-Laufzeit ermöglicht rechtzeitigen 
Wechsel für gleichbleibende UV-Intensität 
und Luftqualität.

Die großzügige Arbeitsfläche, abnehmbare 
Einlegeböden und 4 Steckdosen bieten die 
Möglichkeit, mehrere Arbeitsschritte 
kontaminationsgeschützt zu kombinieren.

Indikator für UV-Luft-Rezirkulatorröhre- 
und -HEPA-Röhre* an der hinteren 
Geräteoberseite zur Überwachung der 
einwandfreien Funktion.

VWR® PCR WORKSTATION PRO

Effektive Dekontamination
Die PCR Workstation Pro bietet doppelten Kontaminationsschutz durch UV-Inak ti-
vie rung von schwebenden und oberflächengebundenen Kontaminanten und stellt 
somit einen idealen Arbeitsplatz für die PCR-Proben vorbereitung und andere 
kontaminations sensitive Arbeiten dar.

 • Aktive Dekontamination der Arbeitsfläche während Arbeitspausen mittels 
UV-Licht 

 • Zusätzliche Inaktivierung aerosolgebundener Kontaminanten auch während des 
Arbeitens durch einen abgeschirmten UV-Luft-Rezirkulator

 • Effektiver Schutz vor Staub, Bakterien und Sporen dank 3-Stufen-HEPA-Filter 
(H14 Standard, Partikel größer 0,3 µm werden zu 99,995% zurückgehalten) mit 
UV-Inaktivierung*

 • Passiver Kontaminationsschutz durch antimikrobielle Arbeitsfläche aus Edelstahl

 • Aktivkohlefilter für die signifikante Verringerung von Ozon oder anderen Gasen*

 • Anzeige der UV-Röhren- und Filter-Laufzeit ermöglicht rechtzeitigen Wechsel für 
gleichbleibende UV-Intensität und Luftqualität 

Geräumige Konstruktion für entspanntes Arbeiten
Durch das große Platzangebot und die Möglichkeit, verschiedene Arbeitsgeräte in 
der Workstation zu betreiben, erlaubt die PCR Workstation Pro die Kombination 
vieler Arbeitsschritte ohne Ortswechsel und minimiert auch auf diese Weise das 
Risiko des Einbringens von Kontaminationen.

 • Großzügige Arbeitsfläche von 72 x 54 cm

 • Zusätzliche Ablagefläche für Reaktions gefäße, Pipetten oder Racks durch 
abnehm bare Einlegeböden an der Geräterückwand

 • 4 Steckdosen für Kleingeräte wie Mini-Zentrifugen oder Vortexer ermöglichen 
die Durchführung mehrerer aufeinander folgender Arbeitsschritte ohne Unter-
brechung

 • Zwei Modelle verfügbar: PCR Workstation Pro und die PCR Workstation Pro mit 
HEPA-Filter

Arbeitssicherheit
Sorgfältige Konzeption, hochwertige Materialien und beste Verarbeitung 
garantieren dem Anwender maximalen Schutz während des Arbeitens.

 • 8 mm starke, ethanolbeständige Sicher heitsscheiben absorbieren UV-Strahlung

 • Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus unterbricht bei Öffnen der 
Frontscheibe die Stromzufuhr der UV-Quelle 

 • Arbeitsfläche und Rückwand aus rostfreiem und leicht zu reinigendem Edelstahl

 • TÜV-geprüfte, zertifizierte Sicherheit

 • Versand innerhalb Deutschlands komplett vormontiert zum sofortigen Einsatz

 • Einstellbare laminare Luftströmung für effektiven Schutz vor 
Probenkontaminationen von außen*

 • Programmierbare Zeitschaltuhr für regelmäßige Dekontaminationsroutine
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Technische Daten PCR Workstation Pro PCR Workstation Pro mit HEPA

Lichtquellen: 2 UV-Röhren im Innenraum (254 nm, je 25 W) 
1 UV-Röhre im UV-Luft-Rezirkulator (254 nm, 8 W) 

1 Weißlichtröhre im Innenraum (15 W)

2 UV-Röhren im Innenraum (254 nm, je 25 W) 
1 UV-Röhre im UV-Luft-Rezirkulator (254 nm, 8 W) 

1 UV-Röhre im HEPA-Filter (254 nm, 8 W) 
1 Weißlichtröhre im Innenraum (15 W)

Filter: Staubfilter (Rezirkulator) Staubfilter (Rezirkulator)
3-Schritt HEPA-Filter bestehend aus: Vorfilter, 

Aktivkohlefilter und HEPA-Filter

Timer UV-Licht Innenraum: 5 – 30 min

Front- und Seitenwände: 8 mm Makrolon® zum Schutz vor UV-Strahlung

Gehäuse: Rostfreier Edelstahl  

Arbeitsfläche: 720 x 540 mm (B x T)

Außenmaße: 750 x 780 x 620 mm (B x H x T) 750 x 795 x 620 mm (B x H x T)

Netzspannung: 220 V/50 Hz

Bezeichnung Beschreibung Best.-Nr.

PCR Workstation Pro PCR-Arbeitsplatz mit UV-Luft-Rezirkulator 732-2840

PCR-Arbeitsplatz mit UV-Luft-Rezirkulator, Export-Version 732-3337

PCR Workstation Pro HEPA PCR-Arbeitsplatz mit UV-Luft-Rezirkulator und HEPA-System 732-3407

PCR-Arbeitsplatz mit UV-Luft-Rezirkulator und HEPA-System, Export-Version 732-3408

* FUNKTIONEN NUR IN DER PCR WORKSTATION PRO MIT HEPA-SYSTEM ERHÄLTLICH
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BESUCHEN SIE UNS UNTER 
WWW.VWR.COM UND FINDEN HIER 
DIE NEUESTEN ANGEBOTE ZUR VWR 
COLLECTION UND DIE ADRESSE IHRES 
LOKALEN VWR VERTRIEBSPARTNERS

VWR International GmbH
Hilpertstraße 20a
D - 64295 Darmstadt
Freecall: 0800 702 00 07
Fax:  0180 570 22 22*
Email:  info@de.vwr.com
http://de.vwr.com
*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz

VWR® PCR WORKSTATION 
PRO


