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Anschrift des Herstellers: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Herkunftsland: Poland 
 
 

Entsorgung der Geräte 

 

 

 

Dieses Gerät wurde mit dem durchgestrichenem Zeichen einer Mülltonne gekennzeichnet, was bedeutet, 
dass es nicht mit den unsortierten Abfällen weggeworfen werden darf. Zu den Pflichten des Benutzers gehört 
das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen und es an das Entsorgungsunternehmen abzugeben. Der Benutzer 
ist außerdem verpflichtet das Gerät  bei den biologischen, chemischen oder radiologischen  Verunreinigung 
zu dekontaminieren, um die Gesundheit der Personen zu schützen, die bei der Entfernung und Entsorgung 
beschäftigt sind. 
Um weitere Informationen zu bekommen, wo verbrauchte Elektrogeräte entsorgt werden können, soll man 
mit dem lokalen Händler Kontakt aufnehmen, bei dem die Geräte erworben  wurden.   
Auf diese Art und Weise können wir alle zum Umweltschutz  beitragen und sind wir es sicher, dass die Gerä-
te  gefahrlos für die Gesundheit verarbeitet werden. 
 
Vielen Dank! 
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1   SICHERHEITSHINWEISE 

 

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, damit ihr Gerät möglichst effektiv arbeiten kann: 

1. Verwenden Sie das Gerät nicht:  

• im Freien, 

• in feuchten, oder nicht überflutungssicheren Räumen, 

• in der Nähe von brennbaren, oder leicht flüchtigen Substanzen, 

• in der Nähe von Säuren, oder korrosiven Stoffen. 

2. Es ist verboten:  

• brennbare, oder leicht flüchtige Substanzen im Gerät aufzubewahren, 

• sich bewegende Teile zu berühren, 

• das Gerät mit nassen Händen zu bedienen, 

• mit Flüssigkeit gefüllte Gefäße auf dem Gerät abzustellen, 

• auf das Gerät zu steigen, oder Gegenstände darauf abzustellen, 

• die Einlegeböden zu überladen (siehe technische Daten max. Belastung). 

3. Sie sollten:  

• ihr Probengut so platzieren, dass eine ungehinderte Umluftzirkulation stattfinden kann, 

• die Türe nur bei Bedarf und dann nur kurz öffnen, 

• das Gerät öfters abtauen, wenn Sie feuchte Proben im Gerät aufbewahren, 

• sofern möglich keine warmen Proben in das Gerät einbringen, 

• pulveriges Probengut unbedingt abdecken, 

• die Türe immer geschlossen halten, 

• ausschließlich Steckdosen mit Erdung benutzen, 

• zum Entfernen nicht am Kabel der Netzstecker ziehen, 

• das Gerät vom Strom trennen bevor Sie Wartungs-, oder Reinigungsarbeiten durchführen,  

• das Netzkabel sowie den Netzstecker vor Beschädigungen schützen, 

• das Gerät vom Stromnetz trennen, bevor Sie es bewegen, 

• bei längerem Stillstand des Gerätes vom Stromnetz trennen,  

• ein beschädigtes Gerät vom Stromnetz trennen und nicht wieder anschließen. 
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2   LIEFERUMFANG 

 

Das Gerät INCU-Line wird mit folgendem Zubehör geliefert: 

 

INCU-Line IL 56PR, 2 Edelstahl-Gittereinschübe mit je 2 Führungsschienen, 2 Schlüssel, Testzertifikat bei 

37°C, Bedienungsanleitung auf CD. 

 

INCU-Line IL 112PR, 2 Edelstahl-Gittereinschübe mit je 2 Führungsschienen, 2 Schlüssel, Testzertifikat bei 

37°C, Bedienungsanleitung auf CD. 

 

INCU-Line IL 240PR, 3 Edelstahl-Gittereinschübe mit je 2 Führungsschienen, 2 Schlüssel, Testzertifikat bei 

37°C, Bedienungsanleitung auf CD. 

 

  

 

Beschreibung  Menge  Katalognummer 

Gittereinschub,Edelstahl für IL 56PR Modell 1 466-0454 

Gittereinschub,Edelstahl für IL 112PR Modell 1 466-0455 

Gittereinschub,Edelstahl für IL 240PR Modell 1 390-0967 

Verstärkter Edelstahl-Gittereinschub für IL 240PR, bis 100 kg belastbar  1 390-1035 

Basic Software für das Model ILPR auf USB Stick 1 390-1034 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3   ERSTINBETRIEBNAHME 

 

Auf der Oberfläche der Geräte aus Edelstahl kann eine leichte Verfärbung entstehen. Sie ergeben sich aus 

den, in der Herstellung von Blech, verwendeten Technologien in Übereinstimmung mit den Anforderungen 

der Norm DIN EN 10088-2 (keine Fehlfunktion).  

 

Stellen Sie das Gerät nur auf, wenn folgende Bedingungen gewährleistet sind: 

• eine Umgebungstemperatur von +10°C bis +28°C 

• eine relative Luftfeuchte von weniger als 60% 

• das Gerät wird nicht in Räumen mit einer starken Staubbildung genutzt  

• in Räumen nutzen, die eine geeignete Lüftung für die Größe des Gerätes vorweisen 

• das Gerät muss auf einem stabilen Untergrund stehen 

• Abstand zur hinteren Wand muss mindestens betragen 100 mm 

• Abstand von Oberkante Gerät zur Decke beträgt mindestens 300 mm 

• kein Ein- oder Unterbau der Geräte 
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• Netzanschluss 230V/50Hz. 

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden oder Beeinträchtigung der tech-

nischen Parameter führen.  

 

Das Gerät ist mit höhenverstellbaren Füßen zur waagerechten Ausrichtung ausgestattet. Sobald das Gerät 

am Zielort aufgestellt wird. Sollte es nivelliert werden.  

 

Die INCU-Line Modelle IL 56PR und IL 112PR sind stapelbar. Sie können jeweils 2 gleich große Geräte 

übereinander oder einen IL 56PR auf einen IL 112PR stellen. Der INCU-Line IL 240PR ist nicht stapelbar.  

 

Elektrischer Anschluss: 
 

 

Die Stromversorgung muss mit einer 16A Sicherung  geschützt werden. 
 
 

3.1   Installation der Gittereinschübe 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Das Gerät an ein Stromnetz mit 230V/50Hz und Steckdose mit Erdung anschließen um 

einen Stromschlag bei Fehlfunktion zu vermeiden. 

3 4 

2 1 
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1. Montieren Sie zuerst die Führungsschiene in die vorgesehenen Öffnungen an einer Wandseite 

in der gewünschten Höhe.  

2. Anschließend montieren Sie die zweite Schiene auf gleicher Höhe auf der Gegenseite  

3. Gittereinschub horizontal in die Führungsschiene schieben.  

4. Fertig! 

 

Das Demontieren erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Um die Schienen zu entfernen, heben Sie diese an, 

drücken Sie die Schienen in Richtung Geräterückseite und entnehmen Sie die Teile. 

 

3.2   Allgemeine Information über die Einlagerung des Probenguts 

Am Boden des Geräteinneren kann sich Kondenswasser sammeln. Das passiert wenn die eingestellte Gerä-

tetemperatur niedriger als die Umgebungstemperatur ist.  

Die Menge des Kondenswassers hängt von folgenden Faktoren ab:  

   -  Der Differenz zwischen der eingestellten und der Umgebungstemperatur  

   -  Häufigkeit und Länge der Türöffnungen  

- Temperatur des Probenguts 

 

Verwenden Sie keine Kartons, Schwämme, oder andere hygroskopische Materialien um Ihre Proben aufzu-

bewahren. Dies kann die Bildung von Kondenswasser fördern. 

 

Das Gerät ist mit einem Ablauf für Kondenswasser ausgestattet, dass eventuell von den Peltier Modulen 

kommt. Der Ablauf befindet sich hinter der Lüfterplatte der Peltier Module. Entstandenes Kondenswasser 

wird in einer Wanne aufgesammelt, die über die  Rückseite des Gerätes zugänglich ist. Die Auffangwanne ist 

mit einem Heizelement versehen welches das gesammelte Kondenswasser verdampft. 

 

3.3   Platzierung der Proben 

 

Um eine gleichmäßige Luftzirkulation und damit stabile, klimatische Bedingungen zu gewährleisten, beach-

ten Sie bitte folgende Hinweise:  

- Die Maximalhöhe der Proben sollte nicht höher als 1/3 der Höhe zwischen den Böden betragen.  

- Auf genügend Raum zwischen den einzelnen Proben achten, bei zu eng gestelltem Probengut kann die 

Luft nicht ausreichend zirkulieren.  

- Der Abstand der Proben zueinander sollte ungefähr dem Abstand der Proben zu den Wänden der Kühl-

brutschrank entsprechen. 

 

Das Kondenswasser mit einem weichen Lappen aufnehmen. 
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So erzielen Sie die beste Temperaturstabilität. 
 
 

3.4   Schließen der Außentür 

Die Brutschränke ILPR sind mit einer Zweipunkt-Verschlussvorrichtung ausgestattet. Zum Schließen der 

Außentür zuerst den Türgriff vertikal einstellen, die Tür behutsam schließen und dann den Türgriff in horizon-

tale Position drehen. 

Wird die Tür geöffnet ertönt ein akustisches Warnsignal. 

Eine richtig geschlossene Tür verhindert einen übermäßigen Energieverbrauch und sichert die Temperatur-

genauigkeit im Inneren des Gerätes. 
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(1) Typenschild 

(2) USB Schnittstelle 

(3) Seitliche Durchführung (30 mm) 

(4) Innere Glastür 

(5) Höhenverstellbare Füße 

(6) Einlegeböden 

(7) Tür  

(8) Schloss 

(9) Einschübe 

(10)  Ventilatoren 

(11)  Sensor zur Erkennung der Türöffnung 

(12)  Hauptschalter  

(13)  Kontrollpanel mit LCD Touch-Display    

4   GERÄTEBESCHREIBUNG 
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(14)  Ethernet Anschluss – LAN (nur für Service relevant)  

(15)  Anschluss für Netzkabel  

(16)  Sicherung 

 

 

 

 

14 
15 

16 
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4.1 Bedienfeld (LCD Display) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Setup (für mehr Informationen siehe Punkt 5.5) 

 
Aktuelle Temperatur 

 
Eingabe der gewünschten Temperatur – zum Ändern auf das Symbol oder den Temperaturwert 

drücken (für mehr Informationen siehe Punkt 5.2) 

 
Alarmleiste – falls ein Alarm auftritt, färbt sich die Leiste rot (für mehr Informationen siehe Punkt 5.5) 

 
Status Symbole (für mehr Informationen siehe Punkt 5.4.1) 

 
Status – informiert über den Programmstatus. Folgende Werte sind möglich: Program off (Programm 

beendet), ramp (Aufheiz-oder Kühlphase), set temperature (Set Temperatur ist erreicht) 

 
 Programm ist beendet   Programm läuft – ändere, starte und stoppe das Programm (für mehr 

Informationen siehe Punkt 5.1) 

 
 verstrichene Zeit  verbliebene Zeit – zum Ändern auf das Symbol oder die Zeit drücken (für 

mehr Informationen siehe Punkt 5.2) 

 
Informationsleiste – drei unterschiedliche Fenster; zum Ändern nach rechts oder links blättern (für 

mehr Informationen siehe Punkt 5.4) 

 
Zeigt an welches Fenster angezeigt wird 

 
Aktuelles Datum und Uhrzeit 
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5   BEDINUNGSANLEITUNG 

5.1 Start, Stop und Ändern des Programms 

 Programm ist angehalten. Drücken Sie auf das Display um in das Eingabefenster für die Programmpa-

rameter zu gelangen: 

• Temperature – Einstellen der Set-Temperatur. Die eingestellte Temperatur muss mindestens 2°C 

über dem eingestellten Wert für die Untertemperatur und mindestens 2°C unter dem Wert für die 

Übertemperatur liegen. 

• Time - Zeiteingabe (der Countdown startet, wenn die eingegebene Temperatur erreicht wurde). Um 

Dauerbetrieb einzustellen, drücken Sie  . 

• Over temperature – Temperatureingabe für den Übertemperaturschutz. Der Nutzer kann die Über-

temperatur eingeben, welche als Zielwert für das Ausschalten des Heizkörpers dient (Peltierelement) 

• Under temperature – Temperatureingabe für den Untertemperaturschutz. Der Nutzer kann die Unter-

temperatur eingeben, welche als Zielwert für das Ausschalten des Kühlers dient (Peltierelement). 

 

Für mehr Informationen über den Temperaturschutz siehe Punkt 7. 

 

 

 

Buttons: 

START – Speichere die Parameter und starte das Programm, 

SAVE – Speichere die Parameter ohne Programmstart.  

 



 Bedienungsanleitung INCU-Line Peltier Cooled 

 

Seite 16 / 35 

 Das Programm läuft. Drücken Sie auf den Button um das Programm vorzeitig zu beenden. Der Pro-

grammabbruch muss zusätzlich aktiv bestätigt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Schnellwechsel der Parameter 

Um Temperatur- oder Zeiteinstellungen zu ändern, ohne das Programm anzuhalten, drücken Sie auf folgen-

de Symbole: 

 

 

Änderung der Temperatur. Die eingestellte Temperatur muss mindestens 2°C über dem eingestellten 

Wert für die Untertemperatur und mindestens 2°C unter dem Wert für die Übertemperatur liegen. 

 

 
 
Wählen Sie die neue Set-Temperatur aus indem Sie den Bildschirm nach oben oder unten scrollen. Bestäti-

gen Sie die Änderung. 
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Änderung der Zeit 

 

 
 
Wählen Sie den Wert für Tage, Stunden und Minuten aus indem Sie in der jeweiligen Spalte den Bildschirm 

nach oben oder unten scrollen. Bestätigen Sie die Änderung  .   

 

Sie können zwischen zwei verschiedenen Arten der Zeitanzeige wählen indem Sie auf das Zeitsymbol drü-

cken: 

 
Anzeige der verstrichenen Zeit, 

 
Anzeige der verbleibenden Zeit. 

 

 

5.3 Alarmleiste   

Die Farbe der Leiste zeigt den Status des Gerätes an: 

 Blau – Gerät funktioniert einwandfrei 

 Rot - Fehler 

 

5.4 Informationsleiste  

Man kann zwischen drei unterschiedlichen Fenstern wählen. Diese kann man durch das Streichen nach links 

und rechts wechseln.  

Information über das dargestellte Fenster liefert folgendes Symbol . 
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5.4.1 Status - Symbole 

Der Status des Gerätes wird durch Symbole dargestellt: 
 
                               

 
 

   

Ramp Status: Kammer wird gerade gekühlt oder beheizt um die Set-
Temperatur zu erreichen 

  

 
Set-Temperatur ist erreicht 

 

 
Internes LED Licht ist angeschaltet 

 

Geöffnete Türe (Symbol verschwindet, sobald die Tür korrekt ge-
schlossen wurde) 

 

Kammer kühlt ab (Symbol ist nur dann sichtbar wenn die Kammer ge-
kühlt wird) 

 

Kammer wird erhitzt (Symbol ist nur dann sichtbar wenn die Kammer 
geheizt wird) 

 

Symbol für den Ventilator. Das rotierende Symbol zeigt an, dass der 
Ventilator während des aktiven Programms (im Status Ramp oder Set-
Temperature) mit 100 % Leistung läuft. Wenn das Symbol nicht rotiert, 
ist der Ventilator ausgeschaltet weil das Programm beendet (Status 
Program off) oder der Ventilator defekt ist. 

 

5.4.2 Status - Beschreibung 

Der Status des Gerätes wird beschrieben: 
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5.4.3 Alarm 

Hier werden die Fehlermeldungen angezeigt. Bei aktivem Alarm ist die Kontrollleiste rot gefärbt. Das zuge-

hörige Alarmereignis wird in der Liste mit dem Status „active” angezeigt. 

 

 

 

Wenn ein Alarmereignis beendet ist, verbleibt der Alarm mit dem Status "inactive" in der Liste. 

Durch Drücken des „Delete” Buttons wird der Alarm bestätigt und von der Liste entfernt. Nur inaktive Alarme 

können gelöscht werden. 
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5.5  Setup 

Um zum Setup Fenster zu gelangen drücken Sie . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

5.5.1  Datenprotokoll (Data record) 

Data record (Datenprotokoll) enthält gespeicherte Temperaturwerte mit Datum und Uhrzeit. Die Daten wer-

den in einem Intervall von einer Minute gespeichert. Maximal können 10.000 Datensätze gespeichert wer-

den. Die Daten werden in chronologischer Reihenfolge von neu nach alt dargestellt.  

 

 

Indem Sie die jeweilige Überschrift anwählen, können Sie die Ergebnisse in der Spalte sortieren.  
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Daten  

aktualisieren  

Speichern der Daten auf 
USB Stick 

 
Daten löschen 

 

 

5.5.2  Ereignisprotokoll (Event log) 

Das Fenster beinhaltet Informationen über registrierte Ereignisse, Alarme und Fehlermeldungen. Folgende 

Meldungen können auftreten: 

 

Program Start – Programmstart 

Program Stop – Programmstop 

Program Edit – Änderung der Parameter 

Program End – Programm beendet 

DeviceOn – Das Gerät wurde über den Hauptschalter eingeschaltet   

DeviceOff – Das Gerät wurde über den Hauptschalter ausgeschaltet 

Door opened – Tür wurde geöffnet 

Door open alarm start – der Alarm für die geöffnete Tür wurde aktiviert 

Door closed – Tür wurde geschlossen 

Door open alarm stop – der Alarm für die geöffnete Tür wurde deaktiviert 

Program Restarted – Programm nach Stromausfall erneut gestartet 

Under Protection Start – Die  Untertemperaturschutz Funktion wurde aktiviert 

Under Protection Stop – Der Untertemperaturschutz wurde aufgehoben 

Over Protection Start – Der Übertemperaturschutz Funktion wurde aktiviert 

Over Protection Stop – Der Übertemperaturschutz wurde aufgehoben 

Date/time change – Datum/ Uhrzeit wurde geändert 

 

 

Daten  

aktualisieren  

Speichern der Daten auf 
USB Stick 

 
Daten löschen 
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5.5.3  Statistik (Statistics) 

Dieses Fenster stellt die Statistik des aktuell durchgeführten oder beendeten Programms dar. 
 

 
 

 

Statistiken sind nicht verfügbar wenn das Programm läuft aber die  Set-Temperatur noch nicht 

erreicht wurde (Status: ramp). 

 

  

Die Laufzeit des Programms startet erst wenn die Set-Temperatur erreicht wurde (+/-0,5°C). Statistiken wer-

den ab diesem Moment bis zum Ende des Programms erfasst.  

 

5.5.4  Einstellungen (Settings) 
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Datum ändern, 

 

Zeit ändern, 

 

Einstellung der Zeit bis zum Abschalten der Displaybeleuchtung, 

 
Zeitzone ändern 

 

Datum und Zeit können nicht geändert werden. 

 

Werden Datum und Zeit auf einen früheren als dem aktuell eingestellten Zeitpunkt eingestellt, erscheint auf 

dem Display folgende Mitteilung: 

Changing the date/time will interfere with the records in the database. Delete the data from data record and 

event log first, then change the date/time.  

Die Änderung von Datum und Zeit hat Auswirkungen auf die Datensätze in der Datenbank. Löschen Sie 

zuerst alle Daten in der Datenaufzeichnung und im Ereignisprotokoll bevor Sie Datum und Zeit ändern. 

 

5.5.5  Information (Info) 
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6   GERÄTEKOMPONENTEN 

6.1   Innere Glastür   

Zur Öffnen der inneren Glastür, nutzen Sie den Plastikgriff am Glas. Fassen Sie bei hohen Temperaturen im 

Innenraum der Kammer nicht die Glastür oder Teile im Inneren der Kammer an.  Nutzen Sie immer Sicher-

heits-handschuhe, um sich selbst zu schützen und das Risiko einer Verbrennung zu minimieren. 

 

6.2  Türschloss 

Alle ILPR Geräte sind mit einem Türschloss ausgestattet. Das Türschloss befindet sich im Türgriff. Zwei 

Schlüssel befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. 

 

       
 
 

6.3   Seitliche Durchführung 

Die Durchführung, mit einem Durchmesser von 30mm, ermöglicht die Nutzung von Sensoren zur unabhän-

gigen Temperaturkontrolle im Innenraum. Die Durchführung sollte während des Betriebs immer mit dem 

Silikonstopfen verschlossen werden. Falls das Verschließen mit dem Silikonstopfen nicht möglich ist, kann 

auch ein Klebeband zum Verschließen der Öffnung genutzt werden. Eine offene Durchführung kann Tempe-

raturschwankungen in der Kammer verursachen. 
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6.4   Türsensor 

Alle Brutschränke sind mit dem Sensor zur Erkennung der Türöffnung ausgestattet.  

Wenn Sie die Tür öffnen erscheint folgendes Symbol auf dem Display: 

   

Wird die Tür für länger als 60 Sekunden geöffnet , ertönt ein akustisches Alarmsignal und die Alarmleiste im 

Display wird rot .  

Das  Alarmereignis "door open" wird in der Liste mit Status "alarm active" angezeigt. 

 

 

 
 
 
 

6.5   Innere LED-Beleuchtung 

Die innere Beleuchtung wird automatisch eingeschaltet sobald die äußere Tür geöffnet ist. Offen ist. Folgen-

des Symbol wird auf dem Display aufleuchten . 

 

Türsensor 
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6.6   USB-Schnittstelle 

Um Daten vom internen Speicher des Gerätes auf einen USB Stick zu übertragen, stecken Sie 

den USB Stick in den dafür vorgesehenen Slot. 

Wählen Sie das Setup Fenster an und drücken Sie den "data record" Button. 

 

Wählen Sie den gewünschten Dateityp aus (.csv oder .plkx)  mit dem die Daten gespeichert und auf den 

USB Stick übertragen werden sollen. 

Drücken Sie: 

 

Daten werden anschließend übertragen. 

Die Daten, die als .csv Datei gespeichert werden können anschließend in einem Computer geöffnet werden. 

Daten, welche als .plkx Datei gespeichert werden, können nur mit der Basic Software für die ILPR  Geräte 

geöffnet werden. Dieses Programm erlaubt es beispielsweise die Daten als Graph in einer Tabelle darzustel-

len. Zusätzlich kann ein Report über den ausgewählten Datenbereich erstellt werden. Basic Software für 

ILPR Modelle kann als optionales Zubehör gekauft werden (siehe Tabelle Seite 8).   
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6.7   LAN 

Ethernet (LAN)-Schnittstelle - nur für Servicezwecke.  

 

 
 

7   SCHUTZ DES PROBEGUTS 

 

Das Gerät ist ab Werk mit einem Temperaturschutz ausgestattet. Falls es zu einem technischen Problem 

oder einem Bedienungsfehler kommen sollte, wird der Temperaturschutz aktiv. Standardmäßig wird Schutz-

klasse 3.3. benutzt. 
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Der Temperaturwahlwächter der Klasse 3.3 gemäß DIN12880 dient zum Schutz der Proben. 

Die obere und untere Sicherheitstemperatur wird vom Benutzer eingegeben. Der Regler deaktiviert die Heiz- 

oder Kühlfunktion der Peltier Elemente automatisch wenn die jeweils eingestellte Sicherheitstemperatur in 

der Kammer über - oder unterschritten wird. Wenn die Temperatur in der Kammer wieder den zulässigen 

Temperaturbereich erreicht , nimmt das Gerät die Arbeit wieder auf. 

 

8  ARBEITSWEISE DER KÜHLUNG 

 
 

Der thermoelektrische Inkubator basiert auf dem Peltier-Effekt. Die Kühlelemente sind Peltier-Module, wel-

che als Heizpumpe Wärme/Kälte in Richtung des derzeitigen Stromflusses transportieren. Das Kühlsystem 

ist zusammengesetzt aus Peltier-Modulen, Ventilatoren und Radiatoren. Peltier-Module haben im Vergleich 

zu anderen Kühlsystemen ein lange Lebensdauer und keine beweglichen Teile. Sie arbeiten nahezu vibrati-

onsfrei und sehr leise. Sie ermöglichen einen schnellen Wechsel zwischen Heizen und Kühlen und verzich-

ten auf umweltschädliche, leicht entflammbare Kältemittel. 

 

9   REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTES 

 

 

Die Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind einmal wöchentlich oder öfters durchzuführen (je nach Bedin-

gungen am Arbeitsplatz). 

 

 

Trennen Sie das Gerät vom Strom bevor Sie mit den Reinigungsarbeiten beginnen! 
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Für aus Edelstahl gefertigte Geräte, empfehlen wir zur Reinigung spezielle Edelstahl- Reinigungsmittel. Spe-

ziell abgestimmte Mittel erhalten Sie bei uns gerne auf Anfrage. Sie können aber auch jeden handelsübli-

chen Reiniger verwenden.  

Produkte aus rostfreiem Stahl sind für Extrembedingungen in speziellen Labors gefertigt und sind gegen 

Säuren und Laugen unempfindlich. Sollte es dennoch zur Fleckenbildung kommen, z.B. durch auf dem Ge-

rät abgestellte Gegenstände, benutzen Sie zur Reinigung ein handelsübliches Produkt. 

 

 

9.1   Reinigen des Gehäuses 

1. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Lappen. 

2. Benutzen Sie nur milde Reinigungsmittel um das Gerät zu reinigen. 

3. Elektrische Teile dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. 

4. Reinigen Sie das Touchscreen Display mit einem weichen Tuch. 

5. USB-Anschluss mit einem Staubsauger regelmäßig reinigen, um die Ansammlung von Schmutz im 

Inneren  zu vermeiden. 

 

9.2   Reinigung des Innenraumes 

1. Entfernen Sie vor Beginn der Reinigung sämtliche Proben. 

2. Öffnen Sie die Türe und warten Sie bis eventuell vorhandenes Eis auf dem Verdampfer geschmolzen 

ist. Entnehmen Sie die Einlegeböden und beginnen Sie erst dann zu reinigen. 

3. Benutzen Sie nur Wasser oder milde Reinigungsmittel. 

4. Warten Sie bis das Gerät vollständig getrocknet ist und remontieren Sie die zuvor entfernten Bautei-

le.  

5. Bitte reinigen Sie den Innenraum vorsichtig um den Temperaturfühler, der  an der Decke der Kammer 

befestigt ist, nicht zu beschädigen. 

 

 

Bei Verwendung von Edelstahl-Reinigungsmitteln befolgen Sie unbedingt die Sicher-

heitshinweise des entsprechenden Herstellers, welche in der Regel auf dem Flascheneti-

kett aufgedruckt sind. 
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10   AUSSERBETRIEBNAHME 

1. Entfernen Sie alle Objekte aus dem Innenraum. 

2. Trennen Sie das Gerät vom Strom. 

3. Reinigen Sie den Innenraum der Kammer. 

4. Um Geruchsbildung zu vermeiden, lassen Sie bitte die Türe geöffnet. 

5. 
Das Gerät bei einer Temperatur zwischen 0°C und 50°C aufbewahren bei einer relativen Luftfeuchte 

von maximal 70%. 

 

11   PROBLEMSITUATIONEN 

Bevor Sie uns kontaktieren, prüfen Sie bitte zuerst: 
 

1. Ob Sie den Fehler mit einfachen Mitteln vielleicht selbst beheben können. 

2.  
Ob das Aus- und wieder Einschalten des Gerätes den Fehler behebt. Falls nicht, trennen Sie das Gerät 

komplett vom Stromnetz und schalten Sie es nach einer Stunde wieder an. 

 

 
Technischer Kundendienst 
 

Auf der VWR Website unter www.vwr.com finden Sie die folgenden Informationen: 

• Alle Kontaktdaten des technischen Kundendienstes 

• VWR Online-Katalog sowie Informationen über Zubehör und zugehörige Produkte 

• Weiterführende Produktinformationen und Sonderangebote 

Für Informationen oder technische Unterstützung, wenden Sie sich an Ihr VWR Vertriebszentrum oder besu-

chen Sie unsere Website unter www.vwr.com 

 

http://www.vwr.com/
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11.1   Mögliche Mängel 

Mangel Was ist zu kontrollieren? Was ist zu tun? 

Das Gerät funktioniert 
nicht 

Gibt es einen Stromausfall? Messen Sie die Spannung in der 

Steckdose, wenn nötig, wechseln 

Sie die Sicherung aus 

Ist der Stecker richtig in der Steckdose? Stecken Sie den Netzstecker 

richtig in die Steckdose. 

Prüfen Sie den Status des Sicherungs-

schalters auf der Rückseite des Gerätes. 

Drücken Sie auf den Sicherungs-

schalter. 

Ist das Netzkabel beschädigt? Wechseln Sie das Kabel aus. 

Schlechte Kühlung Ist das Gerät dem Sonnenlicht ausgesetzt? Ändern Sie die Positionierung des 

Gerätes 

Befindet sich das Gerät in der direkten Nä-

he einer Wärmequelle? 

Ändern Sie die Positionierung des 

Gerätes 

Ist die Tür richtig geschlossen? Reinigen Sie die Dichtung 

Entspricht der Aufstellungsort den vorge-

schriebenen Installationsbedingungen? 

Passen Sie den Ort den Anforde-

rungen an (siehe Punkt 3). 

Das Gerät heizt nicht Ist die Tür richtig geschlossen? Reinigen Sie die Dichtung 

Ist der Lüfter  eingeschaltet? Falls nicht, kontaktieren Sie bitte 

den lokalen VWR Service. 

Entspricht der Aufstellungsort den vorge-

schriebenen Installationsbedingungen? 

Passen Sie den Ort den Anforde-

rungen an (siehe Punkt 3). 

 
 
 

11.2   Sicherungsschalter 

 

Das Gerät ist mit einer automatischen Sicherung ausgestattet und benötigt keinen Austausch im 

Falle eines Ausfalls. Der Sicherungsschalter wird durch Drücken wieder angeschaltet. Falls der 

Schutz des Gerätes durchgehend ausfällt, kontaktieren Sie bitte den lokalen VWR Service. 
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12   GEWÄHRLEISTUNG 

 

VWR International gewährleistet, dass dieses Produkt ab Lieferung zwei (2) Jahre frei von Material- und 

Herstellungsfehlern ist. Liegt ein Fehler vor, entscheidet VWR nach eigenem Ermessen, das Produkt kosten-

los zu reparieren oder auszutauschen oder dem Kunden den Kaufpreis des Produkts zu erstatten, sofern es 

innerhalb des Gewährleistungszeitraums zurückgesendet wird. Diese Gewährleistung erlischt, wenn das 

Produkt, versehentlich oder absichtlich, durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch normalen Verschleiß 

beschädigt wurde. Sofern die erforderlichen Wartungsarbeiten und Inspektionen nicht entsprechend der 

Bedienungsanleitung und den lokalen Erfordernissen durchgeführt werden, erlischt die Gewährleistung, es 

sei denn, dieses Unterlassen ist nicht ursächlich für den auftretenden Fehler des Produktes. 

Zurückgesendete Artikel müssen vom Kunden gegen Schäden und Verlust versichert werden. Diese Ge-

währleistung ist auf die zuvor genannten Rechte beschränkt. ES WIRD AUSDRÜCKLICH VEREINBART, 

DASS DIESE GEWÄHRLEISTUNG ANSTELLE JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER EIGNUNG UND 

ANSTELLE DER GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT GILT. 

 

 

Befolgung lokaler Gesetze und anderer Rechtsvorschriften 
 

Der Kunde ist dafür verantwortlich, die notwendigen behördlichen Genehmigungen und anderen Bewilligun-

gen zu beantragen und zu erhalten, die erforderlich sind, das erworbene Produkt an seinem Standort zu 

betreiben und zu nutzen. VWR kann nicht haftbar gemacht werden, wenn der Kunde es unterlässt, die hier-

zu erforderlichen Handlungen vorzunehmen, oder dafür, dass die notwendigen Genehmigungen oder Bewi l-

ligungen nicht erteilt werden, es sei denn, eine entsprechende Ablehnung ist auf einen Mangel des Produk-

tes zurückzuführen. 

Fuse 
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13   TYPENSCHILD 

Das Typenschild ist seitlich am Gerät angebracht.  

Hier ein Beispiel: 

 
 

 

 

1. Logo 

2. Gerätetyp 

3. Katalognummer 

4. CE Kennzeichnung 

5. Name und Adresse des Herstellers  

6. Seriennummer 

7. Barcode 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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14   TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

 

 INCU-Line 56PR INCU-Line 112PR INCU-Line 240PR 

Luftzirkulation Forcierte Umluft 

Fassungsvermögen der Kammer1) [l] 56 112 245 

Türe Massive Außentür + innere Glastür 

Temperaturbereich [ºC]  0...+70 (max 20oC unter Umgebungstemperatur) 

Temperaturabweichung räumlich bei 
37oC2) 

+/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,3 

Temperaturabweichung zeitlich bei 37oC +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 

Regler Mikroprozessor-Regler mit grafischem LCD Touch-Display 

Innenraum rostfreier Stahl 

Gehäuse rostfreier Stahl (strukturiert) 

Außenmaß [mm] 

Breite  590 650 810 

Höhe  710 850 1140 

Tiefe  690 780 840 

Innenraum  
der Kammer [mm] 

Breite  400 460 600 

Höhe  390 540 800 

Tiefe  350 440 510 

Gewicht (kg) 52 70 115 

Anzahl der Einschübe  Standard /Max 3) 2/5 2/7 3/10 

zulässige Last der Einschübe [kg] 25 25 25 

zulässige Gesamtlast des Geräts [kg] 50 50 90 

Energieversorgung 50/60 Hz [V] 220-240 

Nennleistung [W] 500 600 1000 

Garantie 24 Monate 

1) – Das Nutzvolumen ist immer kleiner 

2) – Räumliche Temperaturabweichung (K) in der Kammer wird berechnet als:   

3) – "Standard" Anzahl der Einschübe im Preis, "max." zulässige Anzahl der Einschübe  im Gerät 
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