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Leistungsfahiges Basismodell
Forderpumpe fiir kleine Fordermengen
und hohe Viskositaten

Am Pumpenantrieb programmierbar
Flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkdpfe
Erfiillt hohere Umgebungsanforderungen durch Schutzklasse IP65 (Spritzwasserschutz)

rotarus® standard 50i

Bestell Nr. 950 13 24

Eigenschaften

FlieBratenbereich®, je nach verwendetem Pumpenkopf

0,0001 - 1500 ml/min

Pumpenkopf wechselbar

ja

Anzahl Kanale

1-12 (je nach verwendetem Pumpenkopftyp)

Drehzahlbereich 0,2-100 1/min
Bedienung TFT touchscreen
Programmspeicher Nein
Pumprichtungswechsel Ja
Drehzahlregelung Lastunabhdngig

Drehzahleinstellung

TFT touchscreen

Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min

0,1

Betriebsarten

Pumpen nach Drehzahl

Sonderfunktionen

Stapelbar

Am Stativ verwendbar

Konfigurierbar iber Menii

Schnittstellen

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog-Ausgang Drehzahl

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital-Ausgang wahlbar

Allgemeine Daten

Gehduse Edelstahl (1.4541)
Dauerbetrieb Ja

Motorleistung 50 Watt

Motortyp Schrittmotor

Max. Leistungsaufnahme 60 VA

Netzanschluss 100-240 VAC ; 50-60 Hz
Schutzklasse 1P65

Normen CE

Tiefe/Breite/Hohe in mm 205/100/220

Gewicht 7,1kg

“Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughdhe und freiem Auslauf ermittelt wurden.
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